
Une recharge fiable et intelligente assurée 
par un fabricant en qui vous avez confiance.

Bulletin descriptif sur les prises à sorties inviolables/
chargeurs USB de type A et de type CMC

La nouvelle norme en matière de recharge efficace

Ces prises à sorties inviolables et chargeurs sont idéales 
pour la recharge de téléphones intelligents, de tablettes, 
de portables, d’écrans, d’imprimantes et plus encore. 
Leurs deux puissants ports verticaux, un de type A et 
l’autre de type C, livrent ensemble un courant total 
d’une intensité de 5,1 A et d’une puissance de 25 W ou 
plus. Une technologie à puce leur permet de reconnaître 
les exigences de chaque appareil et d’en optimiser la 
recharge. De plus, leur port de type C permet d’insérer les 
connecteurs USB dans n’importe quel sens.

Les prises à sorties inviolables/chargeurs USB de type A 
et de type CMC constituent une solution ultra efficace qui 
vous permettra de garder vos appareils fonctionnels avec 
style et facilité.



G-10108/L17-dp

Caractéristiques
 �Technologie à puce intelligente qui reconnaît chaque appareil,  
y compris ceux d’Apple, de Samsung, de Nexus, de Pixel, etc., et  
en optimise la recharge.
 �Port de type C qui assure une recharge jusqu’à 59 % plus rapide que 
ceux des concurrents.*
 �Deux ports, un de type A et un de type C, produisant ensemble un  
courant total de 5,1 A.

	 - Le port de type C livre un maximum de 3 A à 5 V.
	 - Le port de type A livre un maximum de 2,4 A à 5 V.

 �L’inviolabilité des sorties est plus sécuritaire pour les enfants;  
des volets intégrés préviennent l’insertion de corps étrangers ou  
de fiches non conformes.
 �Ports USB ayant résisté à des tests de plus de 10 000 insertions.
 �Recharge la plupart des appareils alimentés via USB de types A et C.
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Schéma de câblage

Schéma de câblage
Les appareils de type C ont un connecteur réversible
Ne vous souciez plus du sens dans lequel vous  
insérer votre connecteur! Les nouveaux modèles  
USB-C sont réversibles, et peuvent être branchés  
dans n’importe quel sens.

Renseignements pour la commande

No de cat. Description Capacité totale  
de recharge

Valeurs 
nominales Couleur*

T5633 Prise à sorties inviolables et chargeurs USB de types A et C, 15 A 5,1 A 15 A à 125 V W, I, T, GY, E, B

T5633-HG Prise de qualité hospitalière à sorties inviolables et chargeurs USB de types A  
et C, 15 A 5,1 A 15 A à 125 V W, I, T, GY, E, R

* �Pour choisir une couleur, il suffit d’ajouter le suffixe approprié au numéro de catalogue : W (blanc), I (ivoire), T (amande pâle), G (gris), E (noir), B (brun) ou R (rouge).  
Le tiret (aucun suffixe) désigne le brun pour les modèles de qualité hospitalière.
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* Tests effectués utilisant un cordon Lightning branché dans le port de 
type C pour la recharge d’appareils iPhone 7, iPad Mini 1 et iPad Pro 9.7

Conseils pour maximiser la recharge
1) �Pour une efficacité maximale, le cordon utilisé 

devrait être celui qui a été livré avec l’appareil à 
recharger. 

2) �La longueur du cordon détermine la puissance et 
la vitesse de recharge; plus il est long, plus cela 
prendra de temps.

3) �Les cordons de remplacement devraient être de 
qualité d’origine ou approuvés par le fabricant de 
l’appareil visé.

L’utilisation ici de marques d’entreprises tierces n’est qu’à titre informatif, et ne saurait être interprétée comme un témoignage d’affiliation, de parrainage 
ou d’appui envers ces dernières. Apple, iPad, iPhone, Samsung, Nexus et Pixel sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

 �Port de type C permettant l’insertion de connecteurs USB 
dans n’importe quel sens.
 �Durée de recharge variant en fonction du cordon (Leviton 
recommande d’utiliser celui fourni avec l’appareil).
 �Modèles de qualité hospitalière dotés d’une agrafe en laiton 
de mise à la terre autonome qui assure un rendement sûr et 
fiable.
 �Compatibilité avec les plaques DecoraMD et Decora PlusMC sans vis.
 �Prises idéales pour les contextes résidentiels et commerciaux 
comme les cuisines, les chambres à coucher, les bureaux à 
domicile, les dortoirs universitaires, les salons d’aéroport, les 
hôpitaux, les spas, les hôtels, les salles de réunion, les cafés, 
les restaurants et plus encore. 
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