
DONNÉES SUR LES PRODUITS

La manufacture Leviton du Canada ltée
165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 • Téléphone : 1-800-469-7890 • Télécopieur : 1-800-563-1853   www.leviton.com/emca
© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

Po
st

es
 n

um
ér

iq
ue

s 
S

ec
to

rM
D

Postes numériques SectorMD

Postes muraux DecoraMD pour la commande manuelle de base de luminaires 
faisant partie d’un système d’éclairage intelligent Sector de Leviton.

DESCRIPTION
Les postes numériques SDS00 sont des dispositifs 
Decora conçus pour commander manuellement des 
luminaires à intensité fixe ou réglable faisant partie 
d’une zone ou d’un groupe d’éclairage Sector. On 
peut les transformer en activateurs d’ambiances en 
leur ajoutant une des trousses conçues à cette fin. 
Ils peuvent aussi recevoir les signaux à infrarouge de 
télécommandes portatives Sector (SHH00-000) pour 
le réglage de base des niveaux lumineux.

• Le modèle à cinq boutons, dont trois pour la 
gradation (intensité maximale [Max], intensification 
[Bright] et tamisage [Dim]) et deux pour la 
commutation (mise sous tension ou exploitation de 
la lumière ambiante [ON] et mise hors tension [OFF]).

• Le modèle à deux boutons (ON et OFF) permet 
de commuter les luminaires d’une zone ou d’un 
groupe. En appuyant sur le bouton ON, on peut 
soit mettre les charges sous tension, soit entrer en 
mode d’exploitation de la lumière ambiante, selon 
la configuration du système. Le bouton OFF met 
toujours les charges hors tension.

CARACTÉRISTIQUES
• Aucune interférence : fonctionnement à 42 kHz, 

faisant en sorte qu’il n’y ait aucun parasite pour les 
détecteurs d’occupation et autres commandes à 
infrarouge.

• Circuits entièrement numériques : les postes 
emploient le moins de composants possible de 
manière à procurer une fiabilité maximale à un coût 
minimal.

• Commande manuelle prioritaire : les postes 
permettent de passer outre les réglages 
programmés dans leur environnement immédiat.

• Installation aisée : les postes s’installent 
facilement dans une boîte murale simple.

• Topologie libre : les ballasts, détecteurs 
d’occupation et postes de commande se 
connectent à un seul bus à deux conducteurs.

• Commande d’ambiances : jeux de commandes 
permettant de personnaliser les boutons dont les 
fonctions peuvent être configurées à partir d’un 
logiciel.

SDS00-12W SDS00-15W

SDSP1-R5W
+ SDS00-15W

SDSP1-M2W
+ SDS00-15W

SDSP1-02W
+ SDS00-12W

SDSP4-G1W
+  SDS00-15W

SDSP4-05W  
+ SDS00-15W

SDSP4-G2W
+ SDS00-15W
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Aire 3 Aire 4

Aire 1 Aire 2

Tension
régulière

Maximum de 256 mA par bloc d’alimentation.*

Aire 5 Aire 6

Jusqu’à 8 aires 
par contrôleur 

de bus.

Maximum de 32
dispositifs d’entrée

(postes, détecteurs ou
photocellules).

 

~

Le câblage peut avoir 
n’importe quelle 
topologie (en cascade, 
en étoile, en « T » ou 
en parcours autonomes). 
Les réseaux SectorNet 
sont aussi apolaires.

Distance maximale de
1 000 pi (304 m) entre
le contrôleur de bus

et le dernier dispositif
de la ligne.

Aire 7 Aire 8
Aires 2 à 7

Fils SectorNet de
calibre 18 AWG min.Réseau SectorNet

~

Soixante-quatre
dispositifs SectorNet

par contrôleur de bus.

Chaque sous-réseau
LumaCAN peut accepter
jusqu’à 250 dispositifs
(les contrôleurs de bus
comptent comme un de

ces derniers).

CÂBLAGE DE CLASSE 1 ou 2
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*Contrôleur de bus/
bloc d’alimentation

Vers d’autres contrôleurs de bus

Ballast Sector Photocellule Détecteur
d’occupation Poste à

2 boutons

Détecteur d’occupation

Ballast Sector
Détecteur

d’occupation Photocellule

Poste à
5 boutons

Télécommande

Poste à
2 boutons

Dispositif sans
gradation

Alimentation

Relais
Sector

Ballast Sector
Tension
régulière

Réseau SectorNet

Tension
régulière

Ballast Sector
Détecteur

d’occupation Poste à
5 boutons

Réseau SectorNet
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Tension
régulière

Tension
régulière

Tension
régulière

Tension
régulière

Relais
Sector

Alimentation
et commande

de 0-10 V
Gradateur

Ballast Sector
Tension
régulière

Détecteur
d’occupation

Poste à
2 boutons

PhotocellBallast Sector
Tension
régulière

Réseau SectorNet

Charge (ballasts de
gradation de 0-10 V)

Relais
Sector

Tension
régulièrePoste à

5 boutons

Détecteur
d’occupation

Ballast Sector
*Contrôleur de

bus/bloc
d’alimentation

E�ectuer la terminaison de chaque extrémité du
réseau LumaCAN en appuyant sur le bouton bleu

Parcours maximal de 1 000 pi

SCHÉMA DE CÂBLAGE

FICHE TECHNIQUE

Données électriques
• Source de courant : contrôleur de bus/bloc 

d’alimentation Sector (SBP00-00M).
• Tension d’entrée : 34/42 V c.c., tolérance à 277 V c.a.
• Description des fils (2) : brun, calibre 18 AWG min.
• Câblage de classe 1 ou 2.
• CEI 61000-4-2

Garantie
• Garantie limitée de cinq ans.

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE
NO DE CAT. DESCRIPTION
SDS00-15W Poste de commande numérique à 5 boutons, blanc

SDS00-12W Poste de commande numérique à 2 boutons, blanc

SDSP1-R5W Jeu de commandes (ambiance 1, intensification, tamisage, niveau maximal, mise hors tension)

SDSP1-M2W Jeu de commandes (ambiance 1, niveau maximal, mise hors tension)

SDSP1-02W Jeu de commandes (ambiance 1, mise hors tension)

SDSP4-05W Jeu de commandes (ambiance 1, ambiance 2, ambiance 3, ambiance 4, mise hors tension)

SDSP4-G1W Jeu de commandes (commutation de la zone 1, commutation de la zone 2, tout hors tension)

SDSP4-G2W Jeu de commandes (niveau élevé, niveau faible, mise hors tension)
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Données environnementales
• Températures de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
• Humidité relative : jusqu’à 90 % (sans condensation).
• Usage : à l’intérieur seulement.

Données physiques
• Dimensions (haut. x larg. x prof.) : 4,31 x 1,625 x 1,75 po 

(10,95 x 4,13 x 4,45 cm)
• Fixation : boîte murale d’une profondeur de 2,25 po (5,72 cm).
• Fils de sortie (2) : bruns, de calibre 18.


