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Con Decora EvolveTM, usted puede modernizar fácilmente los interruptores y contactos de 
su hogar en cualquier momento con módulos desmontables, no se requiere cableado.

Conozca más acerca de Decora Evolve o adquiera módulos adicionales en  
leviton.com/evolve

El Módulo de Atenuador Decora Evolve de Leviton ¡facilita agregar un control de 
atenuación a las luces de su elección! 

• �Control de atenuación/brillo de LED atenuable, CFL atenuable, Incandescente e 
iluminación de bajo voltaje magnético (MLV).

• �Ajustes personalizados para mejorar el funcionamiento del atenuador, como el rango de 
la atenuación, velocidades de desvanecimiento y nivel de luz predefinido.

El Módulo de Atenuador ÚNICAMENTE podrá instalarse en una base de interruptor Unipolar 
o Primario.

2. �Empuje el lado izquierdo del 
pestillo hacia adentro para 
que salga el otro extremo.

1. �APAGUE el interruptor antes de retirar el módulo.

3. �Jale el lado derecho del 
pestillo para retirar.

4. �Empuje el módulo hacia 
adentro y fije el pestillo 
al ras.

Las marcas de compatibilidad pueden encontrarse en las bases y los módulos.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Entrada 120V CA, 60 Hz
LED/CFL 300W
Incandescente 300W
Bajo Voltaje Magnético (MLV) 300VA
Temperatura Operativa 32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Humedad Operativa 10% - 90% sin condensación

11.   Qué hacer si...

13.   Garantía limitada de 2 años y exclusiones

No hay electricidad hacia el módulo:

• �Para una operación adecuada, la base necesita una conexión de línea (directa), neutra, 
de carga y de tierra.

• �Confirme que la base esté cableada de manera adecuada y que el conductor BLANCO 
sea un cable neutro.

Cuando se aplica energía, la luz se ENCIENDE, pero el atenuador no puede cambiar el 
nivel de la luz:

• �Para una operación adecuada, la base necesita una conexión de línea (directa), neutra, 
de carga y de tierra.

• �Confirme que el conductor BLANCO sea un cable neutro.

• Si utiliza focos LED o CFL, asegúrese de que sean atenuables.

El atenuador no atenúa lo suficientemente bajo o empieza a parpadear en el extremo 
inferior del rango de atenuación:

• �Utilice el modo de ajuste del módulo para aumentar el nivel de atenuación mínimo al 
punto en el que no cause que el foco del LED parpadee.

Operación intermitente del atenuador:

• �Confirme que la carga no exceda sus clasificaciones.

El módulo no se inserta dentro de la base:

• �Revise la marca de compatibilidad en la base para asegurarse de que coincide con la 
marca en el módulo.

• �Asegúrese de que las paletas del módulo no estén dobladas.

Para la garantía limitada de productos Leviton, visite www.leviton.com. Para una copia 
impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005. 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC
El dispositivo incluido cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está 
sujeta a las siguientes dos condiciones: (i) Este dispositivo podría no causar interferencia 
dañina. (ii) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
la interferencia que pudiera causar una operación no deseada.  Cualquier cambio o 
modificación no aprobados de manera expresa por Leviton podrían anular la autorización 
del usuario para operar este equipo. Este equipo ha sido probado y se ha demostrado 
que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 
15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección 
razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin 
embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. En 
caso de que este equipo cause interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la 
cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda   al  usuario 
que trate de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena de recepción. 
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
• �Conectar el equipo a un contacto en un circuito diferente del que está conectado el 

receptor.
• �Para ayuda consultar con el vendedor o técnico con experiencia en radio/televisión.
PRECAUCIÓN DE LA FCC
Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton 
Manufacturing Co., Inc. podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE LA FCC
Modelo VMDD3 – El Módulo de Atenuador Decora Evolve es fabricado por Leviton 
Manufacturing Co., Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747. www.leviton.com. Este 
dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina y (2) 
este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia 
que pudiera causar la operación no deseada.
DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)
Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS sobre la exención de licencia de la Industria 
de Canadá. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo 
podría no causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.
DECLARACIÓN DE PATENTE
Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en  
Leviton.com/patents
INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y MARCA REGISTRADA
Decora y Decora Evolve son marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc.; Decora 
está registrada en los E.U.A., Canadá, México y China. 
El uso en el presente de marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, 
nombres de marca y/o nombres de productos de terceros es para fines informativos 
únicamente, son/pueden ser las marcas registradas de sus propietarios respectivos; 
dicho uso no implica cualquier afiliación, patrocinio o aprobación. Ninguna parte de este 
documento puede ser reproducida, transmitida o transcrita sin el permiso expreso por 
escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados.
Especificaciones y precios sujetos a cambios sin previo aviso en cualquier momento.
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1.   Conozca a la familia
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Módulo de Atenuador
Cat. Núm. VMDD3

Instrucciones de Instalación

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.

DI-000-VMDD3-40A-M

Visite leviton.com/evolve o contacte a Servicios Técnicos para ayuda adicional.

4.   Estamos aquí para ayudar

EN LÍNEA 
leviton.com/evolve

CHAT 
www.leviton.com/support

CORREO ELECTRÓNICO 
desupport@leviton.com

TELÉFONO 
1-800-824-3005 (EUA) 
1-800-405-5320 (Canadá)

Puede encontrar opciones adicionales de soporte de autoservicio en leviton.com/evolve

El Módulo de Atenuador 
funciona con

Marca de 
compatibilidad

Base de interruptor unipolar

Base de interruptor primario

Base de interruptor complementario

Base de receptáculo

12.   La seguridad es primero

ADVERTENCIAS:
• �PARA EVITAR INCENDIO, LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, NO instale 

para controlar un receptáculo, una carga que exceda la clasificación especificada, o un 
aparato operado por un motor o transformador.

• �RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. Debe utilizarse únicamente con bases 
Decora Evolve de Leviton. El Módulo de Atenuador VMDD3 Decora Evolve debe ser 
instalado en una base de interruptor Unipolar o Primario Decora Evolve.

• �No utilice este dispositivo separable con cualquier producto que no sea el especificado 
en el empaque y en estas instrucciones.

• �Este producto no es un juguete y no es apto para ser usado por niños. Únicamente debe 
ser utilizado por adultos.

• �Debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos 
eléctricos.

• �Para uso en interiores únicamente.
• �En caso de que tenga alguna duda en relación con cualquier parte de estas 

instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:
• �Utilice con focos LED/CFL atenuables de 120V, incandescentes, de halógeno o accesorios 

de bajo voltaje magnético (MLV) compatibles únicamente. Utilice un atenuador de bajo 
voltaje electrónico de Leviton para controlar transformadores de bajo voltaje electrónico 
(estado sólido). Para una lista de los focos LED y CFL compatibles, consulte  
www.leviton.com/LED

• �NO mezcle tipos de focos cuando se utilicen varios focos con un atenuador. Utilizar la 
misma marca/modelo de cada foco mejora el funcionamiento del atenuador.

• �El atenuador puede sentirse caliente al tacto durante la operación normal.
• �Para evitar dañar el producto, NO utilice productos desinfectantes, incluyendo 

nebulizadores, rociadores u otros tipos de agentes limpiadores atomizados. NO rocíe 
líquido sobre el producto. Para limpiar utilice un paño húmedo con jabón suave y seque 
bien. NO utilice un paño húmedo para limpiar la parte posterior de un módulo

• �Guarde esta hoja de instrucciones. Contiene datos técnicos importantes con información 
sobre pruebas y detección y corrección de fallas, que será útil después de la instalación.

Regresar 
arriba

Indicación de Brillo
• �Los LED que se van 

desvaneciendo muestran el nivel 
de luz cuando se ajusta el brillo.

LED de Estado
• �Se ilumina cuando las luces están APAGADAS para que 

pueda encontrar el atenuador en la oscuridad.
• �Proporciona conectividad y retroalimentación del estado.

Botón de ajuste
• �Utilice para la configuración 

del dispositivo.

Barra de atenuación/brillo
• �Ajusta manualmente el nivel 

de luz.

Palanca
• �Utilice para retirar y asegurar 

el módulo.

Entrehierro: Para detener la energía al dar servicio a la carga, APAGUE el interruptor y 
después retire el Módulo de Atenuador fuera de la base. Al finalizar el servicio, vuelva a 
insertar el Módulo de Atenuador.

• �PARA EVITAR INCENDIO, LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, NO instale 
para controlar un receptáculo, una carga que exceda la clasificación especificada, o un 
aparato operado por un motor o transformador.

• �RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. Debe utilizarse únicamente con bases 
Evolve de Leviton. El Módulo de Atenuador VMDD3 Decora Evolve debe ser instalado en 
una base de interruptor Unipolar o Primario Decora Evolve.

• �Utilice con LED atenuable, CFL atenuable, Incandescente e iluminación de bajo voltaje 
magnético (MLV).

• �No utilice su Módulo de Atenuador con cargas de motor o transformadores de bajo 
voltaje electrónico.

• Para uso en interiores únicamente.

• Para control de accesorios de lámparas instaladas de manera permanente únicamente.

• Para focos LED compatibles, consulte en leviton.com/LED

VBCS1
Interruptor Complementario

VBPS1
Interruptor Primario

3 Vías / Vías Múltiples

VBSS1 
Interruptor Unipolar

Unipolar

8.   Modo de ajuste

Entre al modo de ajuste:

1. �Mantenga sostenido el botón de ajuste durante 7 segundos hasta que el LED de Estado 
cambie a color ÁMBAR y después suelte.

2. �El LED de Estado parpadeará en color VERDE. El dispositivo se encuentra en el modo  
de ajuste.

	 NOTA: �El dispositivo también saldrá del modo de ajuste después de  5 minutos  
de inactividad.

Salga del modo de ajuste:

Cuando esté en el modo de ajuste, mantenga sostenido el botón de ajuste durante 7 
segundos y el dispositivo regresará a la operación normal.

9.   Personalización (opcional)

LED SEGUNDOS
7 (LED superior) 25
6 10
5 5
4 2
3 1.5
2 1
1 (LED inferior) Instantáneo (0)

LED SEGUNDOS
7 (LED superior) Siempre ENCENDIDO
6 15
5 10
4 5
3 3
2 2
1 (LED inferior) Siempre APAGADO

Los ajustes avanzados le permiten personalizar su Módulo de Atenuador y pueden 
configurarse utilizando el modo de ajuste del dispositivo.

Nivel de atenuación mínima y brillo máximo 
Ajuste opcionalmente el nivel de atenuación mínima o de brillo máximo para aumentar la 
compatibilidad con los focos LED.

Nivel de luz predefinido
Siga los pasos a continuación para elegir si su atenuador siempre deberá ENCENDER con el 
mismo nivel de luz o ENCENDER con el último nivel en el que fue programado.

Barra del LED de atenuación / brillo
Siga los pasos a continuación para programar cuánto tiempo permanecerán encendidos 
los LED del indicador después de presionar la barra de atenuación/brillo. 

Tiempo de ENCENDIDO y APAGADO del desvanecimiento

Sincronización del control 
La sincronización del control puede utilizarse para ayudar a mejorar el funcionamiento de 
la atenuación en caso de que las luces pulsen en ciertos niveles de atenuación o cuando 
se ENCIENDE o APAGA el desvanecimiento.

Configuración del LED de Estado 
Siga los pasos a continuación para cambiar la funcionalidad del LED de Estado.

Entre al  
Modo de Ajuste.

Entre al  
Modo de Ajuste.

Entre al  
Modo de Ajuste.

Entre al  
Modo de Ajuste.

Entre al  
Modo de Ajuste.

Entre al  
Modo de Ajuste.

Toque el botón de ajuste 2 veces. El LED de Estado parpadeará 
rápidamente en color ROJO/ÁMBAR.

Toque el botón de ajuste 4 veces. El LED de Estado parpadeará 
rápidamente en color ÁMBAR.

Toque el botón de ajuste 6 veces. El LED de Estado parpadeará 
rápidamente en color ROJO.

Toque el botón de ajuste 2 veces. El LED de Estado parpadeará 
rápidamente en color ROJO/ÁMBAR.

Toque el botón de ajuste 3 veces. El LED de Estado parpadeará rápidamente 
en color VERDE/ÁMBAR.

Toque el botón de ajuste 5 veces. El LED de Estado parpadeará rápidamente 
en color ROJO/VERDE.

Utilice los botones de atenuación/brillo para ajustar el nivel.

Utilice los botones de atenuación/brillo para ajustar el tiempo 
basándose en la tabla

Presione el botón de ajuste una vez para confirmar la selección y regrese al modo 
de ajuste. El LED de Estado parpadeará rápidamente en color VERDE.

Presione el botón de ajuste una vez para confirmar la selección y regrese al modo 
de ajuste. El LED de Estado parpadeará rápidamente en color VERDE.

Presione el botón de ajuste una vez para confirmar la selección y regrese al modo 
de ajuste. El LED de Estado parpadeará rápidamente en color VERDE.

Presione el botón de ajuste una vez para confirmar la selección y regrese al modo 
de ajuste. El LED de Estado parpadeará rápidamente en color VERDE.

Presione el botón de ajuste una vez para confirmar la selección y regrese al modo 
de ajuste. El LED de Estado parpadeará rápidamente en color VERDE.

Presione el botón de ajuste una vez para confirmar la selección y regrese al modo 
de ajuste. El LED de Estado parpadeará rápidamente en color VERDE.

Ajuste la atenuación mínima 
Toque el botón de atenuación 1 

vez. El LED de Estado parpadeará 
rápidamente en color ROJO y el LED 
inferior de la barra de atenuación/

brillo estará encendido.

Para ajustar un nivel de luz 
predefinido 

Utilice los botones de atenuación 
/ brillo para ajustar el nivel de luz 

predefinido deseado.

Utilice los botones de atenuación/brillo para ajustar la cantidad de tiempo que los 
LED del indicador estarán encendidos después de presionar la barra de atenuación/

brillo basándose en la tabla.

Ajuste el ENCENDIDO del 
desvanecimiento 

Toque el botón de brillo 2 veces. El LED 
de Estado parpadeará rápidamente en 

color VERDE/ÁMBAR.

Normal (predeterminado) 
Toque el botón superior 

en la base del interruptor 
1 vez. El LED de Estado 

parpadeará lentamente en 
color VERDE para mostrar 

la selección.

LED de Estado 
ENCENDIDO  cuando la 
carga está ENCENDIDA
Toque el botón superior 

en la base del interruptor 
1 vez. El LED de Estado 

parpadeará lentamente en 
color VERDE para mostrar 

la selección.

Medio 
Toque el botón superior 

en la base del interruptor 
2 veces. El LED de Estado 

parpadeará lentamente en 
color ÁMBAR para mostrar 

la selección.

LED de Estado 
ENCENDIDO  cuando la 
carga está APAGADA 

(predeterminado)
Toque el botón superior 

en la base del interruptor 
2 veces. El LED de Estado 

parpadeará lentamente en 
color ÁMBAR para mostrar 

la selección.

Extendido 
Toque el botón superior 

en la base del interruptor 
3 veces. El LED de Estado 

parpadeará lentamente en 
color ROJO para mostrar  

la selección.

LED de Estado 
APAGADO

Toque el botón superior 
en la base del interruptor 

3 veces. El LED de 
Estado parpadeará 

lentamente en color 
ROJO para mostrar  

la selección.

Ajuste el brillo máximo 
Toque el botón de brillo 1 vez. El LED 
de Estado parpadeará rápidamente 
en color ÁMBAR y el LED superior de 

la barra de atenuación/brillo  
estará encendido.

Para ajustar el retorno al nivel 
anterior (predeterminado)

Para ajustar “regresar al nivel anterior”, 
toque el botón de atenuación hasta 

llegar a 0% o APAGADO.

Ajuste el APAGADO del 
desvanecimiento 

Toque el botón de atenuación 2 
veces. El LED de Estado parpadeará 
rápidamente en color ROJO/VERDE.

• La base del interruptor Primario está conectada a la luz. 

• �La base del interruptor Complementario proporciona ubicaciones de control 
adicionales. 

• �NO instale el Módulo de Atenuador en una base de interruptor Complementario.

3 Vías o Vías Múltiples significa cuando más de un interruptor controla la misma luz.

Unipolar significa cuando un interruptor controla la luz.

Regresar 
arriba
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10.   Reinicio a valores de fábrica

1. �Mantenga sostenido el botón de ajuste durante un total de 14 segundos.

	 • �Después de los primeros 7 segundos, el LED de Estado cambia a color ÁMBAR. 
Continúe sosteniendo. 

	 • �Después de un total de 14 segundos, el LED de Estado parpadeará rápidamente en 
color ROJO/ÁMBAR. 

2. �Suelte el botón de ajuste y el módulo se reiniciará.
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